


NOT :  	 Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 ºC, hava sıcaklığı 30 ºC, 1 Km/W ve 0,7 yük faktörü için hesaplanmıştır.
	 Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).

Teknik Özellikler / Technical Features 

0,6/1 kVYVZ3V-R / YVŞV / NYFGY

 

 
 

  

3 x 25   1.715

3 x 35 1.008 2.135

3 x 50 1.440 2.690

3 x 70 2.016 3.590

3 x 95 2.736 4.680

3 x 120 3.456 5.615

3 x 150 4.320 6.740

3 x 185 5.328 8.305

3 x 240 6.912 10.640

3 x 25 / 16 26,7 1.809

3 x 35 / 16 1.162 28,5 2.123

3 x 50 / 25 1.680 32,5 2.817

3 x 70 / 35 2.352 36,3 3.680

3 x 95 / 50 3.216 41,5 4.889

3 x 120 / 70 4.128 45,4 6.041

3 x 150 / 70 4.992    48,9 7.031

3 x 185 / 95 6.240 54,2 8.605

3 x 240 / 120 8.064 59,8 10.934

22,5 1.355

4 x 25 27,3 1.953

4 x 35 1.344 29,7 2.439

4 x 50 1.920 33,6 3.105

4 x 70 2.688 38,8 4.352

4 x 95 3.648 43,0 5.403

4 x 120 4.608 46,7 6.588

4 x 150 5.760 52,4 8.360

4 x 185 7.104 57,5 10.164

4 x 240 9.216 63,5 12.498
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